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Allgemeine Merkmale

Hydraulikzylinder mit äußerer Führung

General parameters

Hydraulic cylinder with external guide

Caractéristiques générales

Vérin hydraulique avec guidage extérieur

Ersatzteile

Zubehör

Spare parts

Accessories
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Hydraulikzylinder  
mit äußerer Führung
Hydraulic cylinder with external guide
Vérin hydraulique avec guidage extérieur
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10020480 50 05

l  Maximaler Betriebsdruck 160 bar 
l  Kolbendurchmesser von Ø 63 mm bis Ø 140 mm 
l  Kolbenstangen gehärtet, geschliffen und  

hartverchromt
l  Zylinderrohr plasmanitriert und als Führung  

geeignet 
l  Flanschbefestigung bodenseitig

l  Maximum operating pressure 160 bar
l  Piston diameters from Ø 63 mm to Ø 140 mm
l  Ground, hardened and hard chrome plated  

piston rods
l  Plasmanitrated cylinder liner, good guide  

properties
l  Floor side flange mounting

l  Pression maximale 160 bar
l  Diamètres de piston de 63 à 140 mm
l  Tiges de piston trempées, rectifiées et à  

chromage dur
l  Tube de vérin nitruré au plasma et adapté  

au guidage
l  Fixation par collet au fond
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Bestellbezeichnung (Beispiel)  Order specification (example)  Référence de commande (exemple)

Option
Option
Option

Hub
Stroke
Course

Funktionsart
Operation mode
Mode de fonctionnement
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Allgemeine Merkmale
General parameters
Caractéristiques générales
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201

206

208

204

V

Funktionsarten   Operation mode   Mode de fonctionnement

doppeltwirkend
doubleacting
à double effet

doppeltwirkend, Endlagendämpfung vorne
doubleacting, endofstroke cushioning, front
à double effet, amortissement de fin de course, avant

doppeltwirkend, Endlagendämpfung hinten
doubleacting, endofstroke cushioning, back
à double effet, amortissement de fin de course, arrière

doppeltwirkend, Endlagendämpfung beidseitig
doubleacting, endofstroke cushioning, both sides
à double effet, amortissement de fin de course, deux côtés

regelbar 
controllable 
réglable

regelbar 
controllable 
réglable

regelbar 
controllable 
réglable

Optionen   Options   Options

Dichtungsvariante Viton®  Viton® seal option  Variante joints Viton®

Werkstoff: Viton® (HFD-Flüssigkeiten) oder Temperaturbereich bis 180 °C 
Material: Viton® (HDF fluids) or temperatures up to 180 °C
Matière: Viton® (fluides HDF) ou témperatures jusqu‘à 180 °C
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HZF 160 – 05 Nenndruck  Nominal pressure Pression nominale
160 bar (2300 PSI)

Bestellbezeichnung (Beispiel)
Order specification (example)
Référence de commande (exemple)

Technische Änderungen vorbehalten      
Subject to change without notice      
Sous réserve de modifications

Maße in mm      
Dimensions in mm    
Dimensions en mm 

L1+Hub   L1+stroke   L1+course

Plasmanitriert
(als Führung geeignet)
Plasmanitrated,  
good guide properties
Nitruration au plasma, 
préconisée pour le guidage

Befestigungsart 05
Mounting mode 05
Mode de fixation 05

Berechnungsgrundlage siehe ahp informiert 
Calculation based on „Information from AHP“
Base de calcul, voir «AHP vous informe»
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Operation mode
Mode de fonctionnement

Hub   
Stroke   
Course
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HZF 160 – 05Nenndruck  Nominal pressure Pression nominale
160 bar (2300 PSI)

Endlagendämpfung  
vorne (204, 206)
Endofstroke cushioning, 
front  (204, 206)
Amortissement fin de 
course avant (204, 206)

Endlagendämpfung  
hinten (204, 208)
Endofstroke cushioning, 
back (204, 208)
Amortissement fin de 
course arrière (204, 208)
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Dichtsatz komplett   Seal kit complete   Pochette de joints complete

Spare parts HZF 160   Pièces de rechange HZF 160

Ersatzteile HZF 160
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Funktionsart
Operation mode
Mode de fonctionnement

Art.-Nr.
Part number

Numéro d‘article

Standard-Dichtsatz    
Standard seal kit    

Pochette de joints standard

Art.-Nr.
Part number

Numéro d‘article

Viton®-Dichtsatz   
Viton®seals    

Pochette de joints Viton®

Alle Dichtsätze ab Lager lieferbar
All seal kits in stock
Toutes les pochettes de joints sont disponibles sur stock

Maße in mm      
Dimensions in mm    
Dimensions en mm 
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